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COMPRESORES DANEOSS

DANFOSS ALTERNATIVOS R22 ACEITE MINERAL

Cdédigo Descripcién
MT018-5VM Compresor alternativo MT, R-22, 1.5 Ton., 220/50/1 V., Rotalock
MT022-5VM Compresor alternativo MT, R-22, 1.8 Ton., 220/50/1 V., Rotalock
MT028-5VM Compresor alternativo MT, R-22, 2.3 Ton., 220/50/1 V., Rotalock
MT032-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 2.6 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT032-5VM Compresor alternativo MT, R-22, 2.6 Ton., 220/50/1 V., Rotalock
MT036-5VM Compresor alternativo MT, R-22, 3 Ton., 220/50/1 V., Rotalock
MTO040-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 3.3 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT044-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 3.6 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MTO050-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 4.1 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT056-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 4.6 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MTO064-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 5.3 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT072-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 6 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MTO080-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 6.6 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT100-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 8.3 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT125-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 10.4 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT144-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 12 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
MT160-4VM Compresor alternativo MT, R-22, 13.3 Ton., 380/50/3 V., Rotalock
DANFOSS ALTERNATIVOS POE
MTZ36-4VM Compresor alternativo MTZ, RR22/134/404, 3 Ton., 380V, Rotalock
MTZ40-4VM Compresor alternativo MTZ, R22/134/404, 3.3 Ton., 380V, Rotalock
MTZ64-4VM Compresor alternativo MTZ, R134, 5.3 Ton., 380V, Rotalock

DANFOSS SCROLL R22 ACEITE MINERAL

DS-HRMO038USLP6
DS-HRMO038U4LP6
DS-HRM047U4LP6
DS-HRM047U5LP6
DS-HRMO60T4LP6
DS-HLMO72T4LC6
DS-HLMO081T4LC6

Compresor Scroll HRM038U5LP6 220V — R22 — Referencia nominal 3 HP
Compresor Scroll HRM038U4LP6 380V — R22 — Referencia nominal 3 HP
Compresor Scroll HRM047U4LP6 380V — R22 — Referencia nominal 4 HP
Compresor Scroll HRM047U5LP6 220V — R22 — Referencia nominal 4 HP
Compresor Scroll HRM060T4LP6 - R22 — Referencia nominal 5 HP
Compresor Scroll HLM0O72T4LC6 - R22 — Referencia nominal 6 HP
Compresor Scroll HLM081T4LC6 — R22 — Referencia nominal 7 HP

SM090S4VvC Compresor Scroll SM, 7.5 Ton., 380V/3/50Hz
SM120S4VC Compresor Scroll SM, 10 Ton., 380V/3/50Hz
SM160-4CBM Compresor Scroll SM, 13.3 Ton., 380V/3/50Hz
SM185S4CC Compresor Scroll SM, 15 Ton., 380V/3/50Hz
DANFOSS SCROLL ACEITE POE
SZ120-4VM Compresor Scroll SZ, 10 Ton. POE 380V/3/50Hz
SZ148-4VAM Compresor Scroll Sz, 12 Ton. POE 380V/3/50Hz




SZ160-4CBM Compresor Scroll SZ, 13,3 Ton. POE 380V/3/50Hz
S7185-4CAM Compresor Scroll Sz, 15 Ton. POE 380V/3/50Hz
SY240A4MBM Compresor Scroll SY, R22, 20 Ton., 380V/3/50Hz
SY300A4CBI Compresor Scroll SY, R22, 25 Ton,. 380V/3/50Hz
SY380A4CBM Compresor Scroll SY, R22, 30 Ton., 380V/3/50Hz
DANFOSS SCROLL R410A

SH120A4ALC Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 10 Ton., 380V/3/50Hz
SH140A4ALC Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 12 Ton., 380V/3/50Hz
SH161A4ALC Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 13 Ton., 380V/3/50Hz
SH184A4ALC Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 15 Ton., 380V/3/50Hz
SH240A4ABE Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 20 Ton., 380V/3/50Hz
SH300A4ABX Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 25 Ton., 380V/3/50Hz
SH380A4ABE Compresor Danfoss Scroll R410 SH, 30 Ton,. 380V/3/50Hz
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